Flexibles, Raccords
Rapides, Cylindre

d’échantillonnage

200 Flexibles, Raccords Rapides, Cylindre d’échantillonnage

Flexibles et tubes souples

Flexibles assemblés, flexibles au détail, tubes souples
et raccordements

B Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylene ou caoutchouc

B Diameétres nominaux allant de 1/8 a 2 po

B | arge choix de raccordements fractionnaires et métriques

B Flexibles et tubes sur mesure disponibles

B Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
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Flexibles et tubes souples 239

Flexibles en PTFE série T

Informations pour commander et dimensions

Flexibles assemblés de longueur standard
Choisissez une référence.
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Raccords adaptateurs pour tubes Swagelok
i ) Dimensions
Dimension
Diameétre de Longueur Longueur Diameétre Dimension
nominal | Padaptateur totale flexible intérieur extérieure
du flexible | pour tubes (LT) Référence (L) minimum maximale
Dimensions, po cm (po) cm (po) mm (po)
20,3 (8,00) SS-4BHT-6 12,0 (4,72)
35,6 (14,0) SS-4BHT-12 27,2 (10,7)
50,8 (20,0) SS-4BHT-18 42,4 (16,7)
o 66,0 (26,0) SS-4BHT-24 57,7 (22,7)
A 4,1 13,7
A 1/4 1/4 96,5 (38,0) SS-4BHT-36 88,1 (34,7)
I (0,16) (0,54)
o 127 (50,0) SS-4BHT-48 119 (46.7)
R A
O 157 620) | SS-4BHT-60 149 (8,7)
A A
T 188 (740) | SS-4BHT-72 180 (70,7)
R A
O 310(122) | SS-4BHT-120 302 (119)
A
. 35,6 (140) | SS-6BHT-12 26,4 (10,4
A
& 50,8 200) | SS-6BHT-18 417 (16.4)
7\
66,0 (26,0) SS-6BHT-24 56,9 (22,4)
A 6,9 18,5
A 3/8 3/8 96,5 (38,0 SS-6BHT-36 87,4 (34,4) ; )
A 0,27) (0,73)
M 127 (50,0) SS-6BHT-48 118 (46,4)
I AAY
5;§§§§§; 157 (62,0) SS-6BHT-60 148 (58,4)
R A
;;3§§§§: 188 (74,0 SS-6BHT-72 179 (70,4)
A
5;3§§§§; 36,8 (145 | SS-8BHT-12 25,4 (10,0)
A
N 52,1 (205 | SS-8BHT-18 40,6 (16,0)
IR
r 67,3 (26,5) SS-8BHT-24 55,9 22.0)
A
12 12 97,8 (38,5) SS-8BHT-36 86,4 (34,0) 9,1 21,8
128 (50,5) SS-8BHT-48 117 (46,0) (0,36) (0,86)
159 (62,5) SS-8BHT-60 147 (58,0)
189 (74,5) SS-8BHT-72 178 (70,0)
311 (122,5) SS-8BHT-120 300 (118)
67,3 (26,5) SS-12BHT-24 53,3 (21,0)
13,5 26,4
3/4 3/4 97,8 (38,5) SS-12BHT-36 84,1 (33,1) 053) (.09
128 (50,5) SS-12BHT-48 115 (45,2)
Dimensions, mm m (po) m (po) mm (po)
35,6 (14,0) SS-4MBHT-12 27,2 (10,7)
41 13,7
1/4 po 6 66,0 (26,0) SS-4MBHT-24 57,6 (22,7) ©.16) 054
96,5 (38,0) SS-4MBHT-36 88,1 (34,7)
67,3 (26,5) SS-8MBHT-24 54,2 (21,3) 84 21,8
1/2 po 12
97,8 (38,5) SS-8MBHT-36 84,7 (33,3) 0,33) (0,86)
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